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STEROWNIK ROLET

STR-3D

2 s

97780

s3 24-miesieczng gwarancja od daty
zakupu. Uwzgledniana tylko z dowodem
zakupu. Skontaktuj sie ze swoim
sprzedawca lub bezposrednio z nami.
Wigcej informacji na temat procedury
skfadania reklamacji na stronie

internetowej: wwwifif.com.pl/reklamacie 90 8
Nie wyrzucaé tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami!
Zgodnie z ustawa o zuiytym sprzecie, elektrosmieci pochodzace
2 gospodarstwa domowego mozna odda¢ bezpfatnie i w dowolnej loici
do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takée do sklepu pray okazj
dokonywania zakupu nowego sprzetu (w myél zasady stary za nowy,

bez wzgledu na marke). Elekirosmieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone
naftonie preyrody, stwarzajq zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia ludzi.

GWARANCIA. Produkty firmy F&F objete |
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PRZEZNACZENIE

Sterownik STR-3 przeznaczony jest do sterowania rolet (géra-dot)
lub innych obiektéow (np. bramy) napedzanych silnikiem
elektrycznym jednofazowym pradu zmiennego za pomoca
wigcznikéw chwilowych (np. dzwonkowych).

STEROWANIE |
LOKALNE

EE

STEROWANIE
<

DZIALANIE

Sterownik moze pracowaé jako urzadzenie samodzielne
(przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak
rowniez mozliwe jest taczenie sterownikdw w grupy,
umozliwiajgce centralne sterowanie wieloma roletami. Zatgczenie
silnika rolety nastepuje poprzez chwilowe podanie sygnatu N na
jedno z wejsé sterujgcych. Silnik zataczany jest na zaprogramowany
przez uzytkownika czas, pozwalajacy na petne podniesienie lub
opuszczenie rolety. Zasilanie sterownika sygnalizowane jest
Swieceniem LED zielonej U. Praca silnika oraz kierunek ruchu
rolety, sygnalizowane jest Swieceniem odpowiedniej LED
czerwonej ¥ lub t . Istnieje mozliwos¢ zatrzymania uruchomionej
rolety na wybranym przez uzytkownika poziomie (niepetne
otwarcie lub zamkniecie rolety).

STEROWANIE

Wejscia sterujgce sterownika podzielone s3 na dwie grupy:
sterowanie lokalne i sterowanie centralne.

Sterowanie lokalne
W zaleznosci od sposobu podtaczenia sterownik moze pracowaé w
trybie jednego lub dwéch przyciskdw lokalnych.

DWA PRZYCISKI LOKALNE

Kazdy kierunek ruchu ma wiasny przycisk lokalny. Krétkie
nacisniecie (<0.5s) powoduje zataczenie rolety na ruch w zadanym
kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jezeli w momencie
nacisniecia przycisku roleta jest juz w ruchu to nastapi jej
zatrzymanie.

Dtugie nacisniecie przycisku (>0.5s) powoduje zataczenie rolety na
ruch w zadanym kierunku przez caty czas gdy przycisk jest
nacisniety (funkcja umozliwia np. regulacje nachylenia lamelek).

JEDEN PRZYCISK LOKALNY

Wejscie sterowania lokalnego Dot podtaczone jest na state do linii
N. Do wejscia sterowania lokalnego Géra podtaczony jest przycisk
ktéry przemiennie zatacza rolete do pracy w jedng lub druga
strone. Krétkie nacisniecie przycisku (<0.5s) zatgcza rolete na
zaprogramowany czas. Jezeli w momencie nacisniecia przycisku
roleta jest juz w ruchu to nastgpi jej zatrzymanie. Dtugie
nacisniecie przycisku (>0.5s) zatacza rolete powoduje zatgczenie
rolety na czas gdy przycisk jest nacisniety.

Kazde kolejne nacisniecie przycisku uruchomi rolete w kierunku
przeciwnym do poprzedniego.

UWAGA!

Pamiec kierunku obowigzuje zaréwno dla sterowania lokalnego
jak i centralnego. Np. jezeli sterownik wykona rozkaz Centralny —
Gora, to kolejne nacisniecie przycisku lokalnego uruchomi rolete
do pracy wdét.

UWAGA!
Pamiec kierunku nie zostaje zachowana po zaniku zasilania.

Sterowanie centralne

Sterownik wspdtpracuje zawsze z dwoma wejsciami sterowania
centralnego.

Sterowanie centralne umozliwia zataczenie rolet na ruch tylko w
wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastgpi dopiero po
uptywie zaprogramowanego czasu, lub po nacisnieciu dowolnego
przycisku sterowania lokalnego.

Jezeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego
zostanie wydany rozkaz centralny z przeciwnym kierunkiem, to
najpierw nastgpi zatrzymanie rolety a nastepnie po przerwie 1.5s
silnik uruchomiony zostanie do pracy w przeciwnym kierunku.
Czas zafgczenia rolety w sterowaniu centralnym moze zosta¢
losowo opdzniony (maksymalnie o 1s) — stuzy to zminimalizowaniu
udaru pradowego w sieci w przypadku jednoczesnego
uruchomienia wielu sterownikéw.

UWAGA!

Przycisk Centralny — D6t petni dodatkowg funkcje umozliwiajaca
zamknigcie i zablokowanie rolety w pozycji zamknietej. Jezeli
przycisk Centralny D6t zostanie nacisniety i pozostawiony w pozycji
ON to sterownik zamknie rolete i nie pozwoli na jej otwarcie az do
momentu zwolnienia przycisku Centralny — D6t (obstuga
pozostatych wejs¢ bedzie wtedy zablokowana). Funkcja ta
umozliwia zablokowanie rolet w przypadku, np.: uzbrojenia
alarmu, wykrycia opadéw deszczu (po zastosowaniu dodatkowego
czujnika deszczu STR-R) lub zbyt silnego wiatru (po zastosowaniu
dodatkowego czujnika wiatru STR-W).

MONTAZ

1. Odtaczy¢ zasilanie.
2. Zamontowac sterownik na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podtaczy¢ sterownik zgodnie z wybranym schematem pracy.

UWAGA!

Sterowniki zasilane moga by¢ z dowolnej fazy sieci zasilajacej
(réwniez w przypadku uktadu wielu sterownikéw pracujacych ze
wspdlnym sterowaniem centralnym). Wazne jest tylko
zachowanie wspalnej linii N oraz sterowanie wejsciami poprzez
poziom linii neutralnej N.

UWAGA!

Przewody zaréwno zasilajgce jak i sterujgce musza mieé
zapewniong wiasciwg izolacje ochronng dostosowang do wartosci
napiecia sieciowego.

4.Zataczyc zasilanie

5. Zaprogramowac czas podnoszenia/opuszczania rolety.

PROGRAMOWANIE CZASU ZAtACZENIA

Programowanie czasu zataczenia mozna wykonacé na podstawie
zaktadanego czasu pracy rolety, lub tez poprzez uruchomienie
rolety na przebieg probny:

Programowanie na zadany czas

1. Nacisnac i przytrzymac (ok. 4s) nacisniety przycisk PROG az do
momentu gdy zielona dioda U zacznie wolno pulsowa¢. Sterownik
oczekuje teraz narozpoczecie programowania.

2. Nacisng¢ krétko przycisk PROG — sterownik zaczyna odmierzac
teraz czas zataczenia, co sygnalizowane jest szybkim pulsowaniem
diod U.

3. Po odmierzeniu zadanego czasu nalezy nacisng¢ jeszcze razy
przycisk PROG. Sterownik zapamieta odmierzony czas w pamieci
nieulotnej i wyjdzie z trybu programowania, co sygnalizowane jest
ciggtym swieceniem diody U.

Bieg prébny

1. Ustawic rolete w skrajnym potozeniu gérnym lub dolnym.

2. Nacisngc i przytrzymac (ok. 4s) nacisniety przycisk PROG, az do
momentu, gdy zielona dioda U zacznie wolno pulsowac. Sterownik
oczekuje teraz narozpoczecie programowania.

3. Nacisna¢ krotko przycisk sterowania lokalnego Géra lub D6t (w
kierunku przeciwnym do aktualnego potozenia rolety). Sterownik
zatyczassilnikirozpoczyna odmierzanie czasu.

4. Po odmierzeniu zadanego czasu nalezy nacisng¢ dowolny
przycisk sterowania lokalnego. Silnik rolety zatrzyma sie,
a sterownik zapamieta odmierzony czas w pamieci ,nieulotnej”
iwyjdzie z trybu programowania.

UWAGA!

1. Jezeli w czasie 30 sekund od wejscia w tryb uczenia (wolne
pulsowanie diody U) nie zostanie rozpoczete odmierzanie czasu
(nacisniecie przycisku PROG lub uruchomienie rolety
z wejscia sterowania lokalnego), to sterownik wyjdzie z trybu
uczenia.

2. Sterownik przystosowany jest do odmierzania czaséw krétszych
niz 15 min. Préba ustawienia sterownika na czas dtuzszy odcinek
czasu spowoduje wyjscie z trybu uczenia.

3. Wejscie w tryb uczenia sterownika mozliwe jest tylko przy
wytaczonym silniku rolet.

Praca z ustawieniami fabrycznymi (czas zataczenia 30s)
sygnalizowana jest w stanie czuwania poprzez krotkie (0.1s)
mrugnigcia diody U powtarzane co 4s.

OPIS WE/WY

L N
1‘—|ZI—‘3
1 "
L/N—e —4 bo——= — /N

Opis wyprowadzen:
1-3  zasilanie 24V AC/DC

4  sterowanie centralne - kierunek ,GORA” tt

6  sterowanie centralne - kierunek ,,DOL” ++

7  sterowanie lokalne - kierunek ,GORA” *

9  sterowanie lokalne - kierunek ,DOt” +

10  zasilanie silnika - wyjécie kieruneku ,GORA” ¢
11 zasilanie silnika 230V (L)

12 zasilanie silnika - wyjscie kieruneku ,DOt”

DANE TECHNICZNE

zasilanie 100+265V/50-60Hz
styk 8A/250V (AC-1)
maks. obcigzenie (AC-3) 320W (1.5A)
pobdr mocy
stan czuwania <0.15W
praca <0.6W
sterowanie poziom linii neutralnej N

czas zafgczenia (programowany ) od 1sdo 15min.

temperatura pracy (bez kondensacji pary) -15+50°C
sygnalizacja

zasilaniai programowania LED zielona

pracyikierunku ruchu 2x LED czerwona
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
moment dokrecajacy 0,4Nm
wymiary 1modut (18mm)
montaz naszynie TH-35
stopien ochrony P20
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Przyktad rozbudowanego sterowania z podziatem na dodatkowe grupy rolet



