
Luminaires pour systèmes modulaires | UNILED SL

La technologie

	� Boîtier en aluminium robuste avec fixation intégrée pour le mon 
tage horizontal

	� La chaleur est dissipée à travers le corps de base en aluminium

Vos avantages

	� Dégage une atmosphère agréable grâce au blanc lumière du jour
	� Éclairage homogène, pauvre en ombre et sans éblouissement

Domaines d’utilisation

	� Postes de travail modulaires et de montage, postes de contrôle
	� Utilisable dans des machines sans fluide d’usinage ni projection de 
copeaux

	� Lignes de montage

UNILED SL DC arrive à créer une ambiance lumineuse agréable et motivante non seulement sur les lieux de travail de système. Grâce à l’abat-
jour mat, le luminaire LED produit un éclairage homogène d’un poste de travail, sans éblouissement et sans projection d’ombres et avec un 
rendement lumineux élevé. UNILED SL DC est le premier choix lorsqu’il est requis un luminaire de système 24V DC avec certification UL/CSA.

UNILED SL DC 
Puissant, sensible, agréable

Constructions

	� Quatre puissances différentes : 15 W, 24 W, 48 W, 72 W
	� Quatre longueurs : 295 mm, 595 mm, 1 045 mm, 1 545 mm
	� Exécution spéciale avec variation d’intensité grâce à un bou-
ton-poussoir dans le boîtier
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24V 
DC IP50

≥85
5200K 

–
5700K

60.000 h 
(L80/B10)

M12 +60
–10 OPTION

36 
mois

Abat-jour blanc d’opale / cache mat213200-02 Abat-jour microprismatique

Luminaires pour systèmes modulaires | UNILED SL

Cache à microprismes ou
cache blanc opale, sans éblouissement

Boîtier en aluminium robuste

Connecteur mâle M12

UNILED SL DC, 5 200–5700 K Nº art. Longueur (A) Focale  Emax* Flux lumineux des lampes Puissance Raccordement

UNILED SL DC, cache blanc opale 110914-11 295 mm 100° 501 lx 1617 lm ~15 W 24V DC

UNILED SL DC, cache blanc opale 110914-12 545 mm 100° 966 lx 3217 lm ~24 W 24V DC

UNILED SL DC, cache blanc opale 110914-13 1045 mm 100° 1705 lx 6417 lm ~48 W 24V DC

UNILED SL DC, cache blanc opale 110914-14 1545 mm 100° 2180 lx 9634 lm ~72 W 24V DC

UNILED SL DC, cache à microprismes 110914-21 295 mm 100° 605 lx 1617 lm ~15 W 24V DC

UNILED SL DC, cache à microprismes 110914-22 545 mm 100° 1171 lx 3217 lm ~24 W 24V DC

UNILED SL DC, cache à microprismes 110914-23 1045 mm 100° 2086 lx 6417 lm ~48 W 24V DC

UNILED SL DC, cache à microprismes 110914-24 1545 mm 100° 2680 lx 9634 lm ~72 W 24V DC

Blocs d’alimentation, variateurs d’intensité et matériau d’installation voir les accessoires� * Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires Nº art.

Équerre articulée UNILED, 1 paire 213200-02
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