PRO1512W2E

= wysokiej jakosci zasilacz wtyczkowy 12 V

CHARAKTERYSTYKA: ZASTOSOWANIE:
* niewielkie wymiary = elektroniczny sprzet konsumencki
= kompaktowa, lekka konstrukcja " urzadzenia telekomunikacyjne
= niezawodny i wydajny = elektroniczny sprzet biurowy
= zgodnos$¢ Energy Star Compliance Level VI " sprzet komputerowy
i ErP Ecodesign (Ekoprojekt) * systemy automatyki domowej i budynkowej
= duza moc wyjsciowa * urzadzenia audio-wideo
* pobdr mocy bez obcigzenia ponizej 75 mW = kasy fiskalne i automaty sprzedazy

PRO1512W2E to niewielki i wydajny 15-watowy zasilacz wtyczkowy o uniwersalnym prze-
znaczeniu. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakosci podzespotach elektronicznych po-
zwalajgcych na ciggty, dtugotrwatg prace w kazdych warunkach. Jest niezawodny, w petni
zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoka sprawnosc i znakomite parametry techniczne.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH ZASILACZA

Grupa Nazwa parametru Wartosc
Znamionowy zakres napie¢ wejsciowych 100-240 VAC
Dopuszczalny zakres napig¢ wejsciowych 90-264 VAC
Zakres czestotliwosci sieciowego napiecia zasilajgcego 47-63 Hz
Wejscie Maksymalny dopuszczalny pobér pradu 06A Przy 100 VAC i petnym obcigzeniu
Maksymalna wartos¢ pradu rozruchowego 60 A
Pobdr mocy bez obcigzenia 90 mW
Maksymalna wartos¢ pradu uptywu izolacji Maks. 0,25 mA Przy 264 VAC
Wspétczynnik mocy (typ.) 0,48
Znamionowe hapigecie wyjsciowe 12V
Znamionowa moc wyjsciowa 15 W
Znamionowy prad obcigzenia 133 A
Srednia sprawnos¢ podczas pracy Powyzej 84,5% Przy 230 VAC
Sprawnos¢ przy niskim obcigzeniu Powyzej 78% Dla 10% mocy wyj.
Klasa efektywnosci energetycznej DoE Level VI, ErP
Wyjscie Stabilizacja napiecia wyjsciowego w funkcji zmian napiecia wejsciowego +3%
Stabilizacja napigcia wyjsciowego w funkgji zmian stopnia obcigzenia +5%
Maksymalna warto$¢ napiecia tetnieri i szuméw w napigciu wyjsciowym 100 mVp-p Przy 100 VAC
Wymagane obcigzenie minimalne Nie
Czas podtrzymania napiecia wyjsciowego przy zaniku napiecia wejsciowego Powyzej 3 ms Przy 100 VAC i petnym obcigzeniu
Czas narastania napiecia wyjsciowego Ponizej 100 ms Przy 100 VAC i petnym obcigzeniu
Maksymalny czas opdznienia startu 800 ms
Zakres temperatur pracy 0d -5 do +40°C
Parametry Zakres wilgotnosci sSrodowiska pracy 0d 5% do 95% RH 40°C
Srodowiskowe Zakres temperatur przechowywania i transportu 0d -40°C do +85°C
Sposéb chtodzenia Swobodny obieg powietrza
Zabezpieczenie zwarciowe wyjscia Tak
. . Zabezpieczenie nadpradowe wyjscia Tak, 1,46-19 A
el Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjscia Tak, 19 V
Automatyczny powrét do pracy po ustaniu przyczyny btedu Tak
Gwarantowana wytrzymato$¢ napieciowa izolacji 3 kVAC (wej. do wyj.) 5mA, 1 min
Minimalna rezystancja izolacji 100 MQ 500 VDC
Klasa izolacji galwanicznej 2
Bezpieczeristwo Zgodnos¢ z normami w zakresie bezpieczeristwa EN62368
Zgodnos$¢ z normami w zakresie EMC ENEi,%iégéaia B
Znaki akceptacji RoHS, CE
Obudowa Czarna z tworzywa ABS
Wymiary 56 x 28 x 42 mm DxSxW
Waga 82¢g
Przytacze wyjsciowe DC Jack prosty 2,1 x 5,5 x 10 mm Plus w $rodku
Wykonanie Przy’@‘c‘ze wejs’ciO\.A{el Wtyczka EU
Dtugos¢ kabla wyjsciowego 1,5m 0,205 mm?
Opakowanie jednostkowe 85 x 85 x 30 mm
Opakowanie zbiorcze 472 x 310 x 290 mm 159 sztuk
Miejsce produkgji Chiny
Gwarancja 2 lata

Uwagi do tabeli:

O ile nie podano inaczej parametry podano przy napieciu wejsciowym 230 VAC, 50 Hz, temperaturze otoczenia 25°C i wilgotnosci wzglednej 70% dla
obcigzenia wyjscia pradem nominalnym. Wartosci parametrow zwigzanych ze stabilizacja napiecia wyjsciowego podano dla petnego zakresu napiec¢ wej-
sciowych lub odpowiednio dla zmian obcigzenia od O do 100%. Zasilacz spetnia normy bezpieczenstwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przy-
padku instalacji zasilacza w finalnym urzadzeniu jako podzespdt, nalezy ponownie wykonac badania celem weryfikacji spetnienia norm dla catego uktadu.
Szczegotowe dane techniczne dostepne sg na zadanie.



SCHEMAT BLOKOWY ZASILACZA
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WIDOK OBUDOWY ZASILACZA ORAZ PRZYLACZY ZASILACZA SYSTEM OZNACZEN
PRO1512W2E

Legenda do ikon na etykiecie:

SWITCHING POWER ADAPTER O - Il klasa b_ezplgczler'wstwa: ma L Typ gniazda wejsciowego W2E
MODEL-TS-A016-120133E1 wzmocniong izolacje oraz na jego hay )

P/N: PRO1512W2E VI WYjSCiu nie pojawi sie napiecie Napleue”zrjamlonowe 12v
INPUT:100-240V ~ 50/60Hz 0.6A niebezpieczne nawet w sytuacji —— Moc wyjsciowa 15 W
OUTPUT:12. OOV ik 33A 15.96W awaryjnej Marka producenta PRO

{4 - zasilacz przeznaczony do pracy
W pomieszczeniach
@ - zasilacz 0 wysokiej sprawnosci i matej
E

mocy pobieranej bez obcigzenia,
r"é'?oailsr\'pcz'“NA spetniajacy wymagania poziomu 6
1 2-797 Warszawa 2021C wedtug Energy Star Compliance
i europejskie wymagania ErP

e—@—e - polaryzacja: plus w srodku,
minus na zewnatrz

- produktu nie wolno wyrzucac
do zwyktych pojemnikéw na odpady
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