AX-9341 - Digitalni teplomer

1. Funkce

- ON/OFF

-H/T

-IP 67

- AUTOMATICKE VYPNUTI PO HODINE

2. Vlastnosti

- Nerezové teplotni ¢idlo
- Bézna doba sniméni teploty 1 sekunda
- Indikator vyéerpané baterie

3. Specifikace

- Rozsah méieni

-50 °C ... +150 °C nebo -58 °F ... +302 °F

- Rozliseni

0,1 °C pro -19,9 °C ... +199,9 °C, jinak 1 °C
- Pfesnost

+1 °C v rozsahu -20 °C ... +150 °C, jinak vice nez 2 °C; 1,8 °F v rozsahu -4 °F ... +302 °F, jinak vice nez
+4 °F

- Teplota okoli pro plastovy kryt

0°C ... +50 °C nebo +32 °F ... +122 °F

- Baterie

1x1,5 V velikost ”393” nebo ekvivalentni

4. Uvedeni do provozu
- Opatrné teplomér vybalte

- Oteviete krytku prostoru pro baterii a vlozte do né&j baterii. Pak krytku vloZte zpét.
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- Uvolnéte vodié ¢idla, teplomér je nyni ptripraven k pouZiti.
- Zobrazi-li se na displeji indikator vycerpané baterie, baterii vyménte.

5. Provoz

- ON/OFF - stiskem tlaé¢itka "ON/OFF” zapnéte/vypnéte pristroj.
- H/T - stiskem tlaéitka "H/T” podrzte zobrazeny ddaj, abyste jej mohli zapsat. Na displeji blika napis
HOLD indikujici, Ze podrZeni uidaje je aktivni.

6. Upozornéni

- Pro dosazeni nejlepsich vysledkti by mél byt hrot sondy ponoien minim4lné 10 mm do méfené latky.

- Ujistéte se, Ze je baterie vloZena se spravnou polaritou, jak je uvedeno v prostoru pro baterii.

- Nebudete-li teplomér delsi dobu pouzivat nebo jej budete skladovat, vyjméte baterii z prostoru pro baterii.
- Teplomér nesmi byt pouzivan nebo vkladan do kamen nebo mikrovinné trouby.

- Plastovy o-krouzZek musi byt po otevireni prostoru pro baterie spravné umistén, aby byla zajisténa vodo-
tésnost (plati pouze u vodotésného provedeni).

- Pouzivejte teplomér pro tucel, pro ktery je urcen, pouziti teploméru neopravnénym zpiisobem zptisobi
ztratu zaruky.
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