Zawor nozny
F-5-1/4-B

Numer produktu: 8992
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General operating condition
= Zawér nozny

=+ Szczegoty produktu

=» Strona kategorii

= Katalog czeSci zamiennych

Cechy Wartosé

Funkcja zaworu 5/2 monostabilny
Spos6b uruchamiania Reczny

Normalny przeptyw nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) 550 [/min
Pneumatyczne przytgcze robocze G1/4

Ci$nienie robocze

-0.95 bar ... 10 bar

Konstrukcja

Gniazdo talerzowe

Sposéb powrotu

sprezyna mechaniczna

Srednica nominalna

7 mm

Pozycja montazu

dowolny

Rodzaj sterowania

bezposrednio

Kierunek przeptywu

jednokierunkowy

Symbol

00991333

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Zgodno5¢ z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia -10°C...60°C

Sita uruchamiania 78N

Waga produktu 705¢g

Typ mocowania Przy pomocy otworéw przelotowych
Przytagcze pneumatyczne 1 G1/4

Przytagcze pneumatyczne 2 G1/4

Przytacze pneumatyczne 3 G1/4

Przytacze pneumatyczne 4 G1/4

Przytacze pneumatyczne 5 G1/4

Materiat uszczelnien

Kauczuk nitrylowy

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy
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https://www.festo.com/general-operating-conditions
https://www.festo.com/pl/pl/a/8992
https://www.festo.com/pl/pl/p/zawor-z-przylaczem-g1-4-uruchamiany-recznie-id_V14_MA
https://www.festo.com/pl/pl/c/produkty/zawory-i-wyspy-zaworowe/zawory-rozdzielajace-uruchamiane-mechanicznie-i-recznie-id_pim116
https://www.festo.com/spc/pl_pl/SparePartsCatalogue/?search=8992

