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VENTILATOR S FILTREM PLUS
FPI/FPO |176x176mm

> Nova technologie vzduchové klapky pro > Dva systémy pro optimalni priitok
vyssi pritok vzduchu vzduchu (FPI/FPO)
> Snadna montaz > Standartni velikost vyrezu v rozvadéci

> Test typu ochrany/Hodnoceni ochrany (5 velikosti)
zivotniho prostiedi nezavyslymi > Jedna filtracni vlozka
zku$ebnimi astavy (VDE & UL)

Ventildtory s filtrem jsou pouzivany k zajisténi optimalniho klimatu v rozvadéci a ve skrinich s elektrickymi/elektronickymi

soucastkami. Vnitfni teplota rozvadéce miiZe byt snizena a to vyménou chladnéjsiho venkovniho vzduchu nasatim do
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rozvadéte nebo odsatim ohfatého vnitfniho vzduchu ven z rozvadéce. Vysledny proud vzduchu zabraruje vzniku horkych
: kapes v zafizenich a chrani elektronické soucastky pred prehfatim.

Série Ventilatord s filtrem Plus vyuziva novou technologii pro vyfouknuti vzduchu, vzduchové klapky na vystupu a tim
dosahuje vysokého stupné proudéni vzduchu. Mechanismus "rohatka" se pouziva pro montaz a zajistuje vysokou
stabilitu a tésnost. V zavislosti na aplikaci existuji dva systémy, které jsou k dispozici — systém FPI nebo FPO. Systém
FPI je standardni instalace Ventilatoru s filtrem ve spodni casti skiing, ktera zajistuje, Ze cerstvy vzduch je pfivadén do
rozvadéte (smér proudéni vzduchu "dovniti"). Tento systém se sklada z Ventilatoru s filtrem a vystupniho filtru. V systému
FPO je Ventilator s filtrem umistén v horni €asti rozvadéce, aby nedochézelo k nahromadéni tepla (smér proudéni
vzduchu "ven"). Systém FPO se sklada ze saciho filtru a vjstupniho Ventilatoru s filtrem. Ventilator s filtrem Plus byl
navrzen pro pouziti v interiéru.
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Axialni ventilator s kulickovymi loZisky Zivotnost L10 pfi +40 °C (+104 °F): min. 65.000 h
ram ventilatoru hlinikovym, rotor kovovy

Pripojeni 3 polové svorka 2,5 mm?, utahovaci moment, max. 0.8 Nm

Téleso, kryt, klapky plast dle UL34 V-0, svétle Sedy
UV zafeni dle UL746C (f1)

E‘R SYSTE M F Pl Vyfez rozvadéte 176 X176 mm

Montaz ramecku 4 vestavéné rohatkové mechanismy pro montaz
(6 zafeza pro tloustku stény 1 — 4 mm).
Doplitkové pouziti Sroubil v pfipadé potfeby mozné'.

>
& . Filtr vystupni FPI 118 Filtraéni viozka G3 dle DIN EN 779, stfedni stupe &isténi 84 %
Vaduchové klaoi \ %9 Material filtracnich vlozek syntetické vlakno progresivni konstrukce, tepelna
zduchove iapky \ S odolnost do +100 °C, samozhasivost tfidy F1,
\ odolnost do 100 % RV, Ize opakované pouit
Provozni teplota 50 Hz: -25 do +50 °C (-13 do +122 °F)
60 Hz: -25 do +70 °C (-13 do +158 °F)
Skladovaci teplota -40 do +70 °C (-40 do +158 °F)
Ventilator s filtrem Provozni/Skladovaci vihkost max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzaéni)
FPI 018 Stupeii kryti/Tfida ochrany IP 54 / 1 (ochranny vodic)
E Hhiiliole X 6 Hodnoceni Zivotniho prostiedi UL/NEMA ULtyp 12 / NEMA 12
= Schvéleni VDE, UL File No. E234324, EAC
"E Pozndmka provedeni s jinym napétim na vyzadani

"Znatky pro vyvrtani otvori pro Srouby jsou na ramecku.

SMER PROUDENI VZDUCHU "DOVNITR": VENTILATOR S FILTREM FPI 018

0bj. tislo Provozni napéti Volny pritok vzduchu Priitok vzduchu s Spotreha proudu Hluénost dle Zastavbova Hmntnnst Filtragni
vystupnim filtrem (50/60 Hz) DIN EN ISO 4871 hloubka (@) viozka
01872.0-30 AC230V,50/60 Hz 170 m*/h 139 m*/h 310/250 mA 45W 55dB (A) 117 mm 1,6 kg
01872.9-30 ACT15V,50/60 Hz 204 m*/h 187 m?/h 560/470 mA 38W 58 dB (A) 17 mm 1,6 kg 63

SMER PROUDENI VZDUCHU "DOVNITR": FILTR VYSTUPNI FPI 118

0bj. tislo Zastavbova hloubka Vystup vzduchu

11872.0-00 43 mm 04 kg technologie vzduchoveé klapky na vystupu
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Ventilator s filtrem
FPO 018
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SMER PROUDEN] VZDUCHU "VEN": VENTILATOR S FILTREM FPO 018

Provozni napéti Volny pritok Pratok vzduchu s Spotfeba proudu Piikon Hluénost dle Zastavbova Hmotnost Vystup vzduchu
vzduchu vjstupnim filtrem (50/60 Hz) DIN EN ISO 4871 hloubka (cca)
01882.0-00 AC230V,50/60 Hz 263 m°/h 137m?/h 310/250 mA 45w 56 dB (A) 117 mm 1,6 kg vzduchové klapky
01882.9-00 ACM5V,50/60 Hz 3B3m*/h 166 m’/h 560/470 mA 38w 60 dB (A) 17 mm 1,6 kg vzduchové klapky

SMER PROUDENI VZDUCHU "VEN": FILTR VSTUPNI FPO 118

0bj. éislo Zastavbova hloubka Hmotnost (cca) Filtracni viozka

11882.0-30 25 mm 04 kg G3 dle DIN EN 779, stedni stupen cisténi 84 %

FILTRACNI VLOZKA FM 086

G3dle DINEN 779 Obj. islo 08635.0-00 84.% 5 kusy
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