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Charakterystyka

Opis Cechy

Elementy grzejne serii HTS-14 wykonane sg w technologii = Bardzo dobry stosunek moc/wielkos¢
grubowarstwowej, na podtozach ze stali nierdzewnej o grubosci = Moc znamionowa do 100W

1mm. Charakteryzujg sie stosunkowo duzg mocg przy niewielkich = Szeroki zakres napiec

rozmiarach. Majg one zastosowanie jako elementy grzejne do = Pfaska konstrukcja

precyzyjnego ogrzewania powierzchni lub jako rezystory duzej = Niska indukcyjnos¢

mocy. Grzatki posiadaja wyprowadzenia w postaci pdl = tatwy montaz
stykowych/lutowniczych,  dolutowanych  przewoddw,  ztgcz = Zgodny z RoHS

konektorowych lub ztgcz Srubowych.
@ RoHS
compliant

Parametry techniczne

| HTS-14-...
Moc znamionowa (z radiatorem) 10 ... 100 W
Tolerancja mocy +5%, £10 %
Napiecie znamionowe 12...240V
Napiecie przebicia warstwy dielektrycznej > 2 kv
Temperaturowy wspotczynnik rezystancji (TWR) +100 ppm/°C
Max. temperatura ztgczy 170 °C (dostepne takze 300°C)
Wymiary zewnetrzne 39x27,4x 1 mm
Moment dokrecania srub montazowych M4 1,6 Nm ... 1,8 Nm
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Wymiary zewnetrzne

Wymiary podane w [mm]

HTS-14-...

27,4 1

39
#
L

~3P
I.nn
(o]
13,7
Typy wyprowadzen
N
v =1 e =2 . =3/4.8
4,8
_ A g
L1 1 [m = L1 I | (| — L1 | 1 1
u® ~ Lol
Pola stykowe/lutownicze Przewody Konektory 4.8 90°
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Konektory 6.3 90° Konektory 4.8 45° Konektory 6.3 45°
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Zalecany moment dokrecania

Zitacza $rubowe z nakretkami Ztacza $rubowe z Srubkami ztgcz 5/A oraz 5/B to 1,2 Nm

Montaz do radiatora

Rezystor nalezy przykreci¢ do radiatora srubami M4. W celu zapewniania efektywnego transferu
ciepta mozna zastosowa¢ podktadki termoprzewodzgce (termopady).

Oznaczenie produktu

Seria - Napiecie - Moc - | Tolerancja |- Zt3cze
12
5% 3/4.8 3/6.3
HTS-14 12..240V 10..100 W 10.% 4/48 4/6.3
5/A 5/B
Przyktad

Element grzejny serii HTS-14 na napiecie
24V, o mocy 40W, tolerancji £+ 5% ze
ztgczami Srubowymi z nakretkami.

HTS - 14-24-40-5- 5/A
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