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Clean-Step

Skuteczna kontrola zanieczyszczen

« Naktadka ztozona z pokrytych klejem warstw, ktére skutecznie
przyciagaja i zatrzymuja kurz i brud, zapewniajac czystos¢ podtogi.

« Kiedy wierzchnia warstwa zabrudzi sie, wystarczy jg zerwac,
odstaniajac nastepny czysty arkusz.

« ldealne rozwigzanie dla szpitali, pomieszczen o podwyzszonej
czystosci i wszystkich obszaréw, gdzie wysoki poziom higieny jest
wazny.

« Mocowane na solidnej sztywnej ptycie, ktdra utrzymuje mate w
miejscu i utatwia jej przenoszenie.

« Dostepne sg wktadki uzupetniajace po 60 warstw.

Dostepne style

biaty niebieski
Czesci Specyfikacja techniczna
Numer Rozmiar Kolor Waga Wykonczenie powierzchni: Gtadka
czesci
Wysokos$¢ produktu: 6,5 mm
0,8 m x 0,6 m - rama + naktadka (1 : 2,95 ° .
WC000011 i) biaty o Temperatura robocza: 0°C do +60°C
0,8 m x 1,3 m - rama + naktadka (2 ) 5,40 Zalecane srodowisko Tylko do uzytku wewnetrznego
WC000022 : biaty zastosowania:
sztuki) kg
0,6 m x 0,76 m - wymienna nakfadka _ 3,25 Typowe zastosowanie: Obszary wejsciowe, czyste strefy,
WCO000003 biaty szpitale
(1 szt.) kg
0,8 m x 0,6 m (includes one 60 layer 295 Metoda instalacji: Utozenie luzem
WC020011 d niebieski K
izl 9 Kraj pochodzenia: Chiny
0,8 1,3 m (includ 60 | .. . 540
WC020022 mx1,8 milncludes one GOlayer 4ty
pad) kg

WC020003 0,6 m x 0,76 m replacement 60 layer niebieski 3,25
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