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Prazdna skf¥in

TG PC 88-9-to

TG PC 88-9-to
Prazdna skfin

84 x 82 x 85 mm
Obj. ¢.: 20150301

Prazdna skiif - primyslova kvalita, Krabice: polykarbonat,

Seda, podobné RAL 7035, Viko: polykarbonat, transparentni, s
rychlouzavérem, s pojistkou proti ztraté vika

P67 690V 1000V .

olg
Technické udaje PFisluSenstvi
DAE M12 - Vyrovnavac tlaku
Rozméry LFR - Stupfiovity vrtak
Sitka: 84 mm NS 35-66 - DIN lista
Délka: 82mm TG ABL - Sada vn&jsich dchyt
Vyska: 85 mm TG DVS-42 - Pojistka proti ztraté vika
Vnitfni vyska: 69 mm TG MPI-88 - Montazni deska
TG MPS-88 - Montazni deska
Material:
TG PST1 - Plombovaci souprava
Krabice: P:%'fggﬂiti 57%%3’5 TS 15-66 - DIN liéta
Viko: Polykarbondt,
transparentni
Tésnéni: Polyuretan
Sroub vika: Uslechtila ocel V2A,

rychlouzavér

Material: Polykarbonat
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Prazdna skf¥in

TG PC 88-9-to

Ostatni atributy

Kryti:
Odolnost proti narazu:
T¥ida ochrany:

Okolni teplota (min.):

Okolni teplota (max.):

Okolni teplota (24 hod):
Jmenovité izolacni stfidavé napéti:

Jmenovité izola¢ni stejnosmérné
napéti:

Bez tézkych kovi:
Neobsahuje PVC:
Neobsahuje silikon:
Privody vedeni:

Chovani pfi poZaru podle UL 50 / UL
746C:

Chovani pfi poZéru podle UL 94:
Chovani pfi poZaru podle VDE:
Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 40 °C:

Odolnost proti povétrnostnim vlivim:

els

IP66/1P67 - podle
EN60529 / DIN VDE
0470-1

IKO8 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
¢ast 100

II - Ochranna
izolace podle VDE
0106
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5VA nach UL 50/
UL 746C

V-2 podle UL 94

960 °C podle VDE
0471/ EN 60695
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C
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