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SWITCH TO THE FUTURE
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1x6 / 2x2.5 mm?

1x4 / 2x2.5 mm?
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ESPANOL

7S
Relés modulares con contactos de guia forzada

1a Conmutacion y diagnosis de presencia de tension de la carga
1b Relé de desacoplamiento y adaptacion de la tension de alimentacion
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