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Przewod antenowy, meski SMA do meski SMA
LMR/CFD300 5 m low loss

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje sie do podtgczania
komponentow techologii radiowe;j.

5m

Numer artykutu 90451

EAN: 4043619904518
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztgcze:

1 x SMA meski >

1 x SMA meski

Impedancija: 50 Ohm

Typ przewodu: LMR300

Typ kabla: koncentryczny
Ttumienie przewodu: 0,31 dB @ 2 GHz na metr
Srednica kabla: ok. 7,50 mm

Kolor przewodu: czarny
Najmniejszy promien skretu: 75 mm
Dtugos¢ ze ztgczami (L): ok. 5 m

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portem SMA

Zawarto$¢ opakowania
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¢ Przewdd antenowy

Zdjecia

cable attenuation
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Ogolne

Styl:

Interfejs
Ztacze 1:

Ztacze 2:

Obie strony identyczne

1 x meski SMA

1 x meski SMA

Wiasciwosci techniczne

Impedancija:

50 Ohm

Wiasciwosci fizyczne

Kategoria kabla:
Typ przewodu:
Kolor przewodu:

Dtugosé kabla ze ztgczem:

koncentryczny
LMR300
czarny

5m

Manufacturer information

Ulica

Kod pocztowy
Miasto

Kraj

Email

Strona internetowa
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