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Dane Techniczne / Technical data:
Napiecie znamionowe 250vDC
Rated voltage (Uwagi/Notes)
1. Wyrob spetnia wymagania Dyrektywy
Tg kata stratnosci <0,0035 @ 1kHz RoHS (2011/65/WE).
Dissipation factor This product fulfils the requirements of
the RoHS Directive (2011/65/EC).
Kategoria klimatyczna 25/70/21
Climatic category
Wymiary zgodnie z tabelg

Dimensions acc. to table

Opis kondensatora:

Kondensatory KPAL-03 wykonane sg na bazie dielektryka papierowego oraz polipropylenowego w odpowiednio dobranej konfiguracji. Zwijka kondensatorowa
impregnowana z zastosowaniem unikatowej technologii prozniowej. Oktadziny kondensatoréw wykonane z litej folii aluminiowej. Obudowa kondensatora
wykonana z izolacyjnych rur papierowo zywicznych, wyprowadzenia w postaci skretki drutdw miedzianych 2x0,8mm ocynowanych, cato$¢ zahermetyzowana
niepalng zywica izolacyjng VO.

Wysoka jakos¢ i trwato$¢ kondensatordw zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiatdéw, technologii oraz metod badawczo
pomiarowych.

Kondensatory dedykowane do zastosowan w sprzecie audio. Ich konstrukcja oraz zastosowana technologia minimalizuje pasozytnicze sktadowe impedancji -
indukcyjnosc oraz rezystancje dajac w efekcie kocowym poprawe jakosci dzwieku danego systemu audio.

Kondensatory poddawane sg wyspecyfikowanemu zestawowi badan i pomiardw, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyzszonej amplitudzie pradu i
czestotliwosci 22kHz.

Kondensatory KPAL-03 mogg pracowaé w obwodach elektrycznych napiecia statego i przemiennego w zakresie temperatur objetych kategoria klimatyczna.
Wartos$¢ napiecia statego lub amplituda napiecia zmiennego nie powinny przekracza¢ wartosci napiecia znamionowego.
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KPAL-03

Pojemnos¢ Tolerancc ., . .
Kod EPD znamionowa pokmno.{‘i‘/' Wymiary / Dimensions
Ordering code Rated Capacitance
capacitance |  tolerance D+1 L+3/-2

- A Z mm mm
KPALOIF 347, 0,047
KPALO3F356.. 0,05 2 ©
KPALOSF368.. 0,068
KPALOIF382.. 0,087
KPALOF410.. 010
KPALOSF412.. 017 20 o0
KPALOF415.. 075
KPALOJF418.. 018 22 20
KPALO3F422.. 022 p o
KPALO3F427.. 027
KPALO3F433.. 033 26 5
KPALOIF439.. 039 2 o
KPALO3F447.. 047
KPALO3F456.. 056
KPALOIF468.. 0,68 56 20
KPALO3F482.. 082
KPALOZF510.. 1.0 “ 50
KPALOJF512.. 1.2 J - 5%
KPALOJF575.. 15 K - 4103 o 70
KPALOJF578.. .8
KPALO3F520.. 20
KPALO3F522.. 22 #“ 70
KPALO3F527.. 27 5 70
KPALO3F530.. 30
KPALO3F533... 33
KPALO3F539.. 39 76 70
KPALO3F540.. 40
KPALO3F547.. 47
KPALO3F556.. 56
KPALO3F560.. 60 8 70
KPALO3F568.. 68
KPALO3F382.. 42 % 70
KPALO3F590.. 90
KPALOJFB10.. 100 b 125
KPALOJFG75.. 750 % 175
KPALOJFE18.. 180 % 180

Istniefe mozliwo$é uzgodnienia innych pojemnosci oraz dfugosci

i rodzaju wyprowadzefi.
Other capacitance values and terminal lengths and types can
be agreed upon request.
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