przekazniki instalacyjne

n— RPI-1ZI-U24A
awy

* Przekazniki instalacyjne - elektromagnetyczne

* Odpornos¢ na prad udarowy 120 A (20 ms)

* Styki bez kadmu 1Z

» Napiecia wejscia AC/DC i AC

* Obudowa - modut instalacyjny, szeroko$¢ 17,5 mm

» Bezposredni montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€ EH[

» Zatgczanie obwodow oswietleniowych, we wspotpracy
z zegarami sterujgcymi, wytgcznikami, przyciskami sterowniczymi
+ Szerokie zastosowanie w rozdzielniach aparatury modutowe;j,
szczegolnie do zalgczania obwodow o wysokim pradzie poczatkowym

Obwdd wyjsciowy - dane stykow

Liczba i rodzaj zestykéow

Materiat stykow

Maksymalne napiecie zestykow

Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1

DC1

Minimalny prad zestykow

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna » w kategorii AC1

moc tgczeniowa » w kategorii AC15
 w kategorii AC3
» w kategorii DC1

* przy obcigzeniu lampami jarzeniowymi

* przy obcigzeniu lampami halogenowymi

* przy obcigzeniu lampami LED

Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykow

Maksymalna czestos¢ tgczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

* bez obcigzenia

Obwdd wejsciowy

Napigcie znamionowe 50 Hz AC

AC: 50 Hz AC/DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy

Zakres czestotliwosci zasilania AC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolaciji
Klasa palnosci
Napiecie
probiercze
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwato$¢ tgczeniowa » w kategorii AC1
Trwatos¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensaciji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Wilgotnos¢ wzgledna
Odpornosé na udary
Odpornos$¢ na wibracje

* wejscie - wyjscie
* przerwy zestykowej

« sktadowania
* pracy

(zestyk zwierny)

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

www.relpol.com.pl

1Z
AgSnO2

10V

16 A/ 250V AC
16 A/ 24V DC
10 mA

120 A 20ms
16 A

4 000 VA
720 VA
650 W

soow
2500w
500 W
1w
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h
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300 VAC/300V DC

(16 A/ 250 V AC)
(3A/240 V AC)

0,35A/230VDC; 16 A/ 24V DC

230V zaciski A1, A3

24V zaciski (+)A1, (-)A2
AC: 20,15 Un DC: 2 0,05 Un
0,85...1,1 Un

<1W 24 VV AC/DC, AC: 50 Hz
<1,5W/55VA 230 VAC, 50 Hz
48...63 Hz

250 V AC

4000V 1,2/50ps

[

2

obudowa: V-0 panel czotowy: V-2 wg UL 94
4000V AC typ izolacji: podstawowa
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
15 ms /20 ms

0,5x 105 16 A, 250 V AC

107

90 @ x 17,5 x 64,6 mm

68 g

-40...+70 °C

-20...+50 °C

IP 20 wg PN-EN 60529

do 85%

159

9g 10..150 Hz

@ Dtugo$c¢ z zaczepami na szyne 35 mm: 98,8 mm.
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RPI-1ZI-U24A

przekazniki instalacyjne

Wymiary Schemat potaczen
175 64,6 2]
: 3,5 44 A2(-)
10 +)A1
H 24 ) O—B:j A3
=] ] | 14
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’C_'I_D‘ K |] 1Z - zwierny
o |
<= Qo | o ® Wybdr napiecia zasilania przekaznikow:
8RR Y < 24 V AC/DC - podigczenie przewodéw do zaciskow
A1-A2; 230 V AC - do zaciskow A1-A3.
I

il

Montaz

Przekazniki RPI-1ZI-U24A przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Potozenie pracy - dowolne. Potaczenia: maks. przekréj przewoddéw: 1 x 2,5 mm? (1 x 14 AWG), dlugos¢ odizolowania
przewoddéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,5 Nm.

\ \“ \‘ f\‘ \I‘

)
/

Dioda LED zielona: Dwa zaczepy: Montaz przewodow w zaciskach:
sygnalizacja stanu pracy prosty montaz na szynie 35 mm, $ruba uniwersalna (pod krzyzak
przekaznika (Swieci ciagle solidne zaczepienie (gora i dot).  z nacieciem lub ptaski wkretak).

- zasilanie prawidtowe).
Oznaczenia kodowe do zaméwien

Typ Liczba i rodzaj Wersja Znamionowe napiecie wejscia
zestykow

| | | | Przyktad kodowania:

RIPII|—[1|Z|1|—|U|2[4|A RPI-1ZI-U24A

przekaznik RPI-1ZI-U24A, obudowa -

Liczba i rodzaj zestykéw modut instalacyjny, szerokos¢ 17,5 mm,
‘ 1Z - 1Z (zwierny) }7 Znamionowe Jeden. zestyk' zwierny, wersja !nrush,

napigcie wejscia materiat stykow AgSnOz2, znamionowe
Wersia U24A - 24 V AC/DC AC: 50 Hz napiecie wejscia 24 V AC/DC AC: 50 Hz
‘ I - wersja inrush (odpornos¢ na prad udarowy 120 A) lub 230 V AC 50 Hz lub 230 V AC 50 Hz ®

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sig, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czgéci urzadzenia produktu znajdujgcego si¢ pod napigciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowa¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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