VL12-2P430
V12

FOTOPRZEKAZNIKI CYLINDRYCZNE

SICK

Sensor Intelligence.
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VL12-2P430 | V12
FOTOPRZEKAZNIKI CYLINDRYCZNE

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

VL12-2P430 6026220

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie r6znic¢

CE€ Mhus

Szczegotowe dane techniczne

Cechy

Zasada dziatania Fotoprzekaznik refleksyjny
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 12 mm x 12 mm x 66 mm
Ksztalt korpusu (wyjScie wiazki Swiatta) Cylindryczny

Dlugosc obudowy 66 mm

Srednica gwintu (korpus) Wtyk okraglty M12 x 1
Maks. zasieg wykrywania 0,03m..28m%Y
Zasieg wykrywania 0,03m..23m 1)
0gnisko 0Ok. 2,3°

Rodzaj Swiatta Widzialne Swiatto czerwone
Nadajnik swiatta LED 2

Rozmiar plamki SwietInej (odlegtos¢) @ 80 mm (2 m)

Kat rozproszenia Ok. 2,3°

Diugosc fali 660 nm

Rodzaj ustawiania Brak

D 0dbtysnik PLSOA.

2) Srednia zywotnosé 100 000 godz. przy Ty=+25 °C.

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 10VDC..30vDC Y

1)
2)

Wartosci graniczne.

Nie moze by¢ wyzsza ani nizsza od podanych tolerancji Uy.

3 Bez obciazenia.
4)
)
)

Czas biegu sygnatu przy obciazeniu rezystancyjnym.

o

Przy relacji Swiatto/ciemnosé 1:1.

6 A = przylacza Uy z zabezpieczeniem przed zmiang biegunowosci.

n B = zabezpieczenie wejscia i wyjscia przed zamiang biegunéw.
8) C = tumienie impulséw zaktécajacych.

9 D = wyjscia zabezpieczone przed przetezeniami i zwarciami.
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Tetnienia resztkowe +10%2
Pobor pradu 20mA d
Wyjscie przetaczajace PNP
Tryb przetaczania Zatgczany na jasno/ciemno
Wybor rodzaju funkcji wyjscia Do wyboru, przy uzyciu przewodu sterujgcego L/D
Prad wyjSciowy Imas. <100 mA?
Czas odpowiedzi <1,25ms ¥
Czestotliwosé przetaczania 400 Hz ®
Typ przylacza Wtyk M12, 4-pinowy
Uktady zabezpieczajace A©

B”

c®

D?

Klasa ochrony 1l

Masa 18¢g

Filtr polaryzacyjny v

Materiat obudowy Metal, mosigdz niklowany/PA
Materiat uktadu optycznego Tworzywo sztuczne, PMMA
Stopien ochrony IP67

Temperatura otoczenia podczas pracy -25°C..+70 °C

Temperatura otoczenia podczas przechowy- -25°C...+70 °C

wania

Nr pliku UL NMFT2.E175606

1)
2)

WartoSci graniczne.

Nie moze by¢ wyzsza ani nizsza od podanych tolerancji Uy.
3

4

Bez obcigzenia.

5

)
)Czas biegu sygnatu przy obciazeniu rezystancyjnym.
) Przy relacji $wiatto/ciemnos¢ 1:1.

)

(22}

A = przylacza Uy z zabezpieczeniem przed zmiang biegunowosci.

Np= zabezpieczenie wejscia i wyjscia przed zamiang biegunéw.
8 ¢
9)

= ttumienie impulséw zaki6cajacych.
D = wyjscia zabezpieczone przed przetezeniami i zwarciami.

Charakterystyka bezpieczenstwa technicznego

MTTF, 1.139 lat(a)
DC..g 0%
Klasyfikacje

eCl@ss 5.0 27270902
eCl@ss 5.1.4 27270902
eCl@ss 6.0 27270902
eCl@ss 6.2 27270902
eCl@ss 7.0 27270902
eCl@ss 8.0 27270902
eCl@ss 8.1 27270902

2023-07-12 02:01:05 | Karta danych produktu

Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia



VL12-2P430 | V12
FOTOPRZEKAZNIKI CYLINDRYCZNE

eCl@ss 9.0 27270902
eCl@ss 10.0 27270902
eCl@ss 11.0 27270902
eCl@ss 12.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
UNSPSC 16.0901 39121528

Typ przytacza

Schemat elektryczny
Cd-087
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Charakterystyka
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Wykres zasiegu wykrywania

[ sensing range
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Distance in m (feet)

Sensing range max.
@® Odblysnik PL8OA

®@ Odbtysnik C110
® Odbtysnik PL50A, PL40A, P250
@ Folia odblaskowa Diamond Grade

MozliwoSci ustawiania
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
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@® Przewdd lub wtyk M12, 4-pinowy

@ Zéta dioda LED,- $wieci $wiattem ciggtym: sygnat odbioru > wspétczynnik rezerwy 2- miga: sygnat odbioru < wspétczynnik rezerwy 2, ale > warto-

§¢ progowa przetgczania 1
® Nakretka mocujaca (2 x); szerokoS¢ rozwarcia klucza 17, metal

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis
Odbtysniki

Prostokatny, przykrecany, 51 mm x 61 mm, PMMA/ABS, przykrecany, mocowanie przy
uzyciu 2 otworéw

Uchwyty montazowe i ptytki mocujace

Uchwyt montazowy do czujnikéw M12, Stal, ocynkowana, bez materiatéw mocujacych
Y
—

Uniwersalny katownik mocujacy do odbtysnikéw, Stal, ocynkowana

Ztgcza wtykowe i przewody
Gtowica A: Wtyk, M12, 4 piny, prosty
% Przew6d: nieekranowany

Gtowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A
%»;\ Gfowica B: koniec przewodu niezakonczony wtykiem
Q Przewod: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m

Typ

P250

BEF-WN-M12

BEF-WN-REFX

STE-1204-G

YF2A14-
050VB3XLEAX

Nr artykutu

5304812

5308447

2064574

6009932

2096235
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



